
 

 

 

Сідельно-регулюючі клапани серії J4#/J6# з 
електропневматичним позиціонером серії EP 
__________________________________________________________________________________ 

 Клапан регулюючий сідельного типу з електропневматичним 

позиціонером, призначений для регулювання витратних характеристик 

рідин та газів, сумісними к матеріалами клапану, шляхом зміни перетину 

проходу за рахунок конусоподібної конструкції сідла.  

Основні характеристики. 

Матеріали корпус , сідло – CF8/CF8M, ущільнення - PTFE 

Умовний прохід DN10 – DN100 

Робоча температура середовища 
PTFE  від – 10°C  до + 180 °C; PTFE HT від +25°C  до + 

220 °C. 

Робочий тиск до 16 Бар. 

Тип привода  
 Двосторонньої дії ;  Односторонньої дії (з механічним 

поверненням в початкове положення) 

Типи з'єднання 
Різьбове ; Під приварку; Фланцеве з’єднання; Tri-

clamp. 

Максимальна щільність частинок 10 мг/м3 

Максимальний розмір твердих частинок 40 μм 

Максимальний вміст олії 25 мг/м3 

Керуючий тиск 3-7 Бар. 

Живлення позиціонера 24V DC ±10% 

Сигнал керування 0/4 ~ 20мА або 0 ~ 5/10V 

Стандарт захисту IP 65 

 

Таблиця кодування. 

J4 G 015 B 050 C - ЕР 

       

 

J4 Матеріал корпусу  

 

J4 З нержавіючої сталі  CF8 

J6 З нержавіючої сталі  CF8M  

G Тип приєднання  

 

G Різьбове  

W Під приварку  

F Фланцеве  

K Clamp 

015 Розмір умовного проходу [vv]: DN= 015; 020; 025; 032; 040; 050; 065; 080; 100 

B Напрям потоку середовища 

 

B Під сідлом 

050 Розмір приводу - 050, 063, 090, 100, 125 

С Тип клапану  

 

С Нормально закритий 

EP EP  Клапан з позиціонером  



 

 

 

Розміри. 

 

Різьбове з’єднання. 

 

З’єднання під приварку. 

 



 

 

 

 

Розміри з’єднання під Tri-clamp. 

 

Розміри фланцевого з’єднання. 

 

 

 

 


